Anwendungsblatt

Kuhldecke/Deckenheizung (2-Rohr) mit Umschaltung an Triac-

Ausgang

CCG061/CCGO061_H
DXR2..09T-101A

E

. Heizen oder Kiihlen mit Strahlungsdecke mit Umschaltung an Triac-Ausgangen

. Stetige Regelung des Heiz-/Kiihlventils

. Kondensationsiiberwachung

. Raumtemperaturbedienung tiber KNX PL-Link Raumbediengerat mit Temperaturmessung
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Kuhldecke/Deckenheizung (2-Rohr) mit Umschaltung an Triac-

CCG061/CCGO061_H
DXR2..09T-101A

Ausgang
Funktions- Grundfunktion Optionen
beschreibung o PID-Regelung fur Heizen und Kihlen. o Zweite Kilhldecke/Deckenheizung.

3-Punktventile geregelt Uber Triac-Ausgénge fur Heiz-/
Kuhlumschaltung.

Temperaturmessung im Raumbediengerat.

Die Applikation ermdglicht die Einstellung des
Temperatursollwerts im Raumbediengerat.

Die Betriebsarten sind Comfort, Pre-Comfort,
Economy und Schutzbetrieb.

Anderung der Raumbetriebsart iber
Raumbediengerat, Prasenzmelder, Fensterkontakt
oder zentralen Befehl.

Umschaltung durch zentrale Funktionen, verteilt via
BACnet-Gruppierung.

Hilfsfunktionen

Green Leaf-Funktion (RoomOptiControl).
Multisegment-Einsatz von DXR2
Automationsstationen.

Die Applikation ermdglicht die Regelung tber zentrale
Befehle (z.B. Zeitprogramm fiir Raumbetriebsart).
Zentrale Optimum Startregelung fiir bestmdoglichen
Raumkomfort zu Belegungsbeginn.

Zentrale Bedienung oder Rucksetzung von Sollwerten,
Ventilkick-Funktion mit Zeitschalter.

Zentrale Ubersteuerungsfunktionen fiir Ventile.
Saisonale Kompensation von
Raumtemperatursollwerten.

Kondensationstiberwachung.

Optimale Energieeffizienz durch Prasenzmeldung oder
Fensterkontakt.

Optionale Anzeige von Systemalarmen auf der
Managementstation, um Geb&udebetreiber auf
mdgliche Stérungen aufmerksam zu machen.
Optionale Trends aktivierbar fir Raumfihler.

Varianten

Konstante (inkl. Federriicklauf) oder thermische
Pulsweitenmodulationsregelung auswahlbar fir
Ventile.

Raumtemperaturmessung durch:

o KNX PL-Link Aufputzfihler

o KNX PL-Link Unterputz-Raumbediengerat

o KNX PL-Link Unterputzfiihler
Prasenzmeldung durch KNX PL-Link-Fuhler oder
binaren Fuhler.

Siemens Geréte Legende Gerat Datenblatt Produktnr. Anzahl
DXR2... Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, N9204 DXR2.E09T-101A 1
flaches Gehause, 1 DI, 2 Ul, 1 DO Relais, 4 DO Triacs,
1A00...10V N9206 DXR2.M09T-101A
R1 KNX PL-Link Raumbediengerét mit Temperaturfihler, N1602 QMX3.P34 1
segmentierte, hintergrundbeleuchtete Anzeige,
Touchkeys
YHC1 2-, 3-Weg-Ventil oder 3-Weg-Ventil mit Bypass, PN16 N4847 V..P47.. 1
Motorischer 3-Punktantrieb fur V..P47.., AC 24 V N4864 SSP81.. 1
Optional Y Legende Gerét Datenblatt Produktnr. Anzahl
D1 Tir-/Fensterkontakt, weiss 2) S 290/11 3)
D2 KNX PL-Link Prasenzmelder mit Helligkeitsfuhler 2) UP 258D12 1-4
D3.1 Kondensationswéchter A6V10741072 QXA21.. 1
D3.2 Kondensationswéchter ABV10741072 QXA21.. 1
YHC2 2-, 3-Weg-Ventil oder 3-Weg-Ventil mit Bypass, PN16 N4847 V..P47.. 1
Motorischer 3-Punktantrieb fur V..P47.., AC 24 V N4864 SSP81.. 1
1) Kombinierbar gemass verfiigbarer On-Board 1/Os auf dem Controller.
2) Weitere Dokumente auf www.siemens.com/gamma-td.
3) Betriebsart (NO oder NC). Mehrere Gerate desselben Typs anschliessbar.
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Kuhldecke/Deckenheizung (2-Rohr) mit Umschaltung an Triac-

CCG061/CCGO061_H
DXR2..09T-101A

Ausgang
Varianten Legende Gerat Datenblatt Produktnr. Anzahl
R1, KNX PL-Link Aufputzfiihler fur Temperatur N1602 QMX3.P30 1
R1, KNX PL-Link Unterputz-Raumbediengeréat N1601 QMX3.P36 1
R1. KNX PL-Link Unterputzraumfiihler N1411 AQR253... 1
AQR257...
YHC1, 2-, 3-Weg-Ventil oder 3-Weg-Ventil mit Bypass, PN16 N4847 V..P47.. 1
Thermischer Antrieb, AC 230 V, NO, 2P, 1 m N4884 STP73 1
YHC2, 2-, 3-Weg-Ventil oder 3-Weg-Ventil mit Bypass, PN16 N4847 V..P47.. 1
Thermischer Antrieb, AC 230 V, NO, 2P, 1 m N4884 STP73 1
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CCG061/CCGO061_H

Kuhldecke/Deckenheizung (2-Rohr) mit Umschaltung an Triac-

Ausgang

DXR2..09T-101A

Applikations-
konfiguration

Einrichtung

\Werte/Bereich

\Vorlage Einstellungen

On-Board Ausgang

Strahlungsdecke Ventilstellung 1

Klhlen; Y1, Y2; 3-Punkt

Klhlen; Y3, Y4; 3-Punkt

Kihlen; Y1; Pulsbreitenmodulation Thermisch
Kihlen; Y4; Pulsbreitenmodulation Thermisch
Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y1, Y2; 3-Punkt
Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y3, Y4; 3-Punkt
Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y1; Pulsbreitenmodulation
Thermisch

Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y4; Pulsbreitenmodulation
Thermisch

Heizen; Y1, Y2; 3-Punkt

Heizen; Y3, Y4; 3-Punkt

Heizen; Y1; Pulsbreitenmodulation Thermisch
Heizen; Y4; Pulsbreitenmodulation Thermisch

Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y1,
'Y2; 3-Punkt

KNX PL-Link-Gerate

Raumbediengeréat 1

QMX3.P02, QMX3.P34, QMX3.P36, QMX3.P37,

QMX3.P34

QMX3.P74

Optionale
Konfiguration

Einrichtung

\Werte/Bereich

\Vorlage Einstellungen

On-Board Ausgang

Strahlungsdecke Ventilstellung 2

Klhlen; Y1, Y2; 3-Punkt

Kihlen; Y3, Y4; 3-Punkt

Kihlen; Y2; Pulsbreitenmodulation Thermisch
Kihlen; Y3; Pulsbreitenmodulation Thermisch
Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y1, Y2; 3-Punkt
Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y3, Y4; 3-Punkt
Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y2; Pulsbreitenmodulation
Thermisch

Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y3; Pulsbreitenmodulation
Thermisch

Heizen; Y1, Y2; 3-Punkt

Heizen; Y3, Y4; 3-Punkt

Heizen; Y2; Pulsbreitenmodulation Thermisch
Heizen; Y3; Pulsbreitenmodulation Thermisch

Heizen/Kihlen 2-Rohr; Y3,
'Y4; 3-Punkt

On-Board Eingang Prasenzmelder 2 (D2a) X1, Schliesser
Fensterkontakt (D1) D1; Offner
Kondensationswéchter (D3.1, D3.2) X2; Offner

KNX PL-Link-Gerate  |Flhlergerat 1...4 (D2) UP 258D12
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Kuhldecke/Deckenheizung (2-Rohr) mit Umschaltung an Triac-

Ausgang

CCG061/CCGO061_H

DXR2..09T-101A

Standardwerte

Parameter

\Werte/Bereich

\Vorlage Einstellungen

Temperatursollwerte  |Kiihlsollwert fir Comfort 0...50°C 24 °C
Delta Kihlsollwert fur Pre-Comfort |0 ... 10K 1K
Kihlsollwert flir Economy 0...50°C 35 °C
Kuhlsollwert fur Schutzbetrieb 0...50°C 40 °C
Heizsollwert fiir Comfort 0...50°C 21 °C
Delta Heizsollwert fur Pre-Comfort |0 ... 10K 1K
Heizsollwert fir Economy 0...50°C 15 °C
Heizsollwert fur Schutzbetrieb 0...50°C 12 °C

Strahlungsdecke Freigabe Kondensationswéchter Ja, Nein Ja
Eingang

Raumbediengerat Raumgerat, Anzeige Temperatur Keine Raumtemperatur anzeigen

Raumtemperatur anzeigen

Raumgerat, Anzeige Fensterzustand [Ja, Nein Nein
Raumgerat, Anzeige Heiz-/ Ja, Nein Ja
Kuhlzustand

Betrieb aktivieren: Ja, Nein Ja

Raumtemperatursollwert

Raumgerat, Raumtemp.-
Sollwertanzeige

IAbsoluter Temperatursollwert
Relative Sollwertschiebung

Relative Sollwertschiebung

Betrieb aktivieren: Ventilatordrehzahl-{Ja, Nein Nein
Sollwert

Betrieb aktivieren: Prasenztaste Ja, Nein Nein
Betrieb aktivieren: Temporarer Ja, Nein Nein
Comfort

Betrieb aktivieren: Raumbetriebsart [Ja, Nein Nein
Betrieb aktivieren: Green Leaf Ja, Nein Ja

Engineering

e Das Engineering-Tool ABT Site ist fur die Konfiguration der DXR2-Automationsstationen erforderlich.
e Siehe das Siemens Download Center www.siemens.com/bt/download fiir neuste Applikationskonfigurationen und

Workflow-Tutorials.
e Kombination von Optionen gemass

verfligbaren On-Board 1/Os.

e D2a (On-Board Prasenzmelder) wird in ABT Site unter "Prasenzmelder 2" fiir max. Kombination optionaler Geréate

konfiguriert.

Betriebsart (NO oder NC). Mehrere Gerate desselben Typs anschliessbar.

Management-
station

346 %

Beispieldarstellung einer Kuhldecken/Deckenheizung-Applikation auf der Desigo CC Managementstation.
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