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Systéme de protection incendie
DesigoMP modulaire

Carte de ligne d'un ancien panneau Siemens
Modele MLC

Spécifications pour

Présentation du produit

architectes et ingénieurs La carte de ligne MXL (modéle MLC) est une carte facultative destinée au panneau de
O Capacité de signaler des commandes contréle d’alarmg incerjdie (PgAI) du systéme ple protect.ion ingendie Desigo mgdulaire
systéme « Alarme » | « Probléme » (Desigo modulaire) qui fournit deux (2) circuits analogiques intelligents et utilise des
| « Supervision » | « Sécurité » dispositifs intelligents de modéles « I», « ID », « IL » ou « FP ».
O Deux (2) circuits de dispositifs Le modele MLC occupe deux (2) adresses sur le réseau HNET. De plus, grace a l'utilisation
analosjqueﬁ I.ntelllgents d'un protocole de communications unique, les dispositifs connectés aux circuits du modéle
- 60 dispositifs MLC font I'objet d'une supervision dynamique de la part du systéme Desigo modulaire.

intelligents par circuit L _ ! . )
Les caractéristiques de sensibilité et d'obscurcissement des détecteurs de

fumée sont surveillées et un avis est émis lorsque ces caractéristiques
sortent des parametres normaux.

O Contréle indépendant des
relais de détecteur
- Jusqu’a 60 relais par circuit

O Prise en charge des modules de Spécifications

zone conventionnels distants —— o :
Tous les circuits du modele MLC prennent en charge l'utilisation d'un maximum de
60 dispositifs de type « Alarme » | « Probleme » | « Sécurité » | « Etat et Supervision ».

De plus, les circuits du modéle MLC prennent en charge des modules de zone de
dispositifs de mise en ceuvre conventionnels distants (modele CZM-1B6), des dispositifs
O Module Entrée / Sortie programmable  de surveillance intelligents et des points de contrdle intelligents (modéle ICP-B6).

O Isolement des courts-circuits On peut Vérifier la sensibilité de certains détecteurs de fumée et

avec le modele LIM-1 - N . R N .
l'ajuster a partir du panneau de contrdle du systeme Desigo

O Microprocesseur intégré

O Détection intégrée
des défauts a la terre

O Ajustement a distance de la ) modulaire. En outre, la sensibilité / I'obscurcissement, ainsi que
sensibilité des détecteurs de fumée g3 tres renseignements relatifs au dispositif, peuvent étre affichés
O Dispositifs intelligents de et imprimés au niveau du Desigo modulaire.

surveillance des contacts . R .
Le modele MLC prend en charge des bases a relais et des bases

O Cal:j'agec‘lje « C;'\asse BI» és"y'e 4) d'avertisseurs sonores (contrdlables indépendamment). Pour fournir
°”P e“d ass: > (ISty fbl) . une boucle analogique et lisolement des courts-circuits, on peut
renc en charge '€ cabiage HiEal iiliser le module de modele LIM-1 afin d’empécher qu'un court-circuit

pour les circuits de « Classe B » . h L . a
unique n'interrompe les communications du dispositif a boucle.
O Mode dégradé o . ) o . .
Chaque circuit du modéle MLC peut étre cablé en configuration de

« Classe B » (style 4) ou de « Classe A » (style 6).
Avec la configuration de Style 4, on peut utiliser du
O Homologué selon CAN / ULC cablage de type T-Tap sans perte de supervision.

O Prise en charge des bases
d'avertisseurs sonores

Le modele MLC dispose d'un microprocesseur intégré qui permet
de fonctionner en mode dégradé et de déclencher des états
d'alarme, méme en cas de défaillance de l'unité centrale (UC) du
systéme Desigo modulaire. Le modéle MLC se branche dans une
(1) fente de carte du panier a cartes de modele CC-5 ou CC-2.

Carte de ligne
(pour I’'ancien panneau vers les
panneaux Desigo modulaire)

Siemens Fiche technique 7354F

Division Technologies du batiment usa.siemens.com/desigo-fs-modular



Plage de température et d’humidité Renseignements pour
Les produits sont homologués par les UL | ULC pour les commandes

des emplacements intérieurs secs avec une plage de MODELE OU TYPE | N° DE PIECE PRODUIT
température allant de 49 +-2°C(120+-3°F)a 0+-2
°C (32 #I- 3 °F) et une humidité relative de 93 +- 2 % a C;""e de ligne adressable
A o o —ad'un ancien panneau
une température de 32 * 2 °C (90 +- 3 °F). MLC $54431-84-A1|  Siemens dans un systéme
de protection incendie
Desigo modulaire

AVIS -  Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne
sont qu'un résumé et peuvent étre modifiés sans préavis.
Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possede(nt) des fiches
d'instruction spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, de
limitation et de responsabilité.

Des copies des fiches d'instruction d’installation — ainsi que le document
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient
également des informations importantes, sont fournis avec le produit et
sont disponibles aupres du fabricant.

1l faut consulter les renseignements contenus dans
ces documents avec un professionnel de protection
incendie avant de spécifier ou d'utiliser le produit.

Pour toute question ou assistance supplémentaire Prote Ctio 1] | ncen d | e Desig OMD
relative a des problémes particuliers qui pourraient se Siemens Industrie, Inc.

produire et qui portent sur le bon fonctionnement de Division Technologies du batiment
I'équipement, veuillez communiquer avec le fabricant. 3 Ferreee Resel o Flerhem P, [ (7288

Tél: (973) 593-2600
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