
EPD - Type II
According to ISO 14021

UH50-A05C-XX06-F 0B-0000-M2A Wärmezähler

UH50-C05C-XX06-F 0B-0000-M2A Wärmezähler

UH50-A21C-XX06-F 0B-0000-M2A Wärmezähler

UH50-C21C-XX06-F 0B-0000-M2A Wärmezähler

UH50-A36C-XX06-F 0B-0000-M2A Wärmezähler

UH50-C36C-XX06-F 0B-0000-M2A Wärmezähler

UH50-A45C-XX06-F 0D-0000-M2A Wärmezähler

UH50-C45C-XX06-F 0D-0000-M2A Wärmezähler

UH50-A50C-XX06-F 0D-0000-M2A Wärmezähler

UH50-C50C-XX06-F 0D-0000-M2A Wärmezähler

UH50-A61C-XX06-E 0N-0000-M2A Wärmezähler

UH50-C61C-XX06-E 0N-0000-M2A Wärmezähler

Produktlinie UH50

Produkt-
Umweltdeklaration

Gerättyp / Produkt Nr.Produkt

Siemens Schweiz AG

Building Technologies Division

Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug

Managementsystem seit durch

ISO 9001   (Qualität) 22.07.1986 SQS

ISO 14001   (Umwelt) 20.10.1998 SQS

OHSAS 18001   (Arbeit u Gesundheit) 01.01.2011 SQS

Typischer Energieverbrauch 1kWh/a

Wartung, Unterhalt

Brandschutz gemäss

Brandlast variant *)

20-PAP Wellpappe Karton variant

22-PAP Papier Bedienungsanl. SBT 18-sprachig 94g

Hinweis zur Entsorgung

Gesamtgewicht Produkt variant *)

Das Totalgewicht eines Gerätes kann von der Summe aller Teilgewichte aufgrund von Rundungsdifferenzen und Kleinstteilen abweichen. 

Aramidfaser + NBR;   halogenfrei Dichtscheibe variant

Einweg, rezyklierbar

nicht nötig

EN 60730

Prozessbeherrschung

Betrieb des Produktes

Kunststoffe

Brandrisiko

Mbus Modul 42V / 1.5mA -> 63mW  / Zähler 1Ah@3,6V/Jahr  -> 
410µW

Materialien

Verpackung
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EPD - Type II
According to ISO 14021

EPDM;   halogenfrei Formteil / Kabeltülle / Dichtung variant

FKM (Heizwert nicht bekannt);   halogenhaltig Dämpfungskörper variant

PBT;   GF 15%;   halogenfrei Abdeckung groß + Adapterplatte variant

PBT;   GF 20%;   halogenfrei Abdeckung klein variant

PC;   GF 10%;   halogenfrei Gehäuse Unterteil 62g

PC;   halogenfrei FBG Abdeckung + Deckel 128g

PE;   halogenfrei Blendenschild 5g

Al Legierung;   lackiert Zifferblatt 7g

Cu Legierung Armatur / Aufnahmeteil variant

CuSn Leitblech variant

CuZnPb Armatur / Reflektorplatte variant

CuZn Leitblech variant

Stahl;   verzinkt Magnetblech 11g

Stahl;   galvanisiert Schrauben, Bleche variant

Stahl CrNi Schrauben, Bleche variant

Cu / LSR / ETFE Kabel / Draht (Steuerleitung) 60g

Cu / LSR / ETFE / Stahl hochlegiert Temperaturfühler variant

Piezokeramik (PZT) Ultraschallwandler 2g

FR4; halogenhaltig; solder SnAgCu Hauptleiterplatte 40g

Passive Bauteile 157St

Aktive Bauteile 8St

Ics 6St

In Klammern aufgeführte Gewichte von Bauteilen sind bereits in den unter Materialien deklarierten Komponenten enthalten(Teil der bestückten LP)

*Varianten Srückliste

Metalle

Spezielle Bauelemente 
(Teil der bestückten LP)

Andere

LP bestückt (Leiterplatten 
bestückt)

6-6-6-6- 6- 6- 6- 6-6- 6-6- 6-*Varianten Srückliste

[g]
Gesamtgewicht Produkt

Dichtscheibe

Formteil / Kabeltülle / Dichtung

Dämpfungskörper

Abdeckung groß + Adapterplatte

Abdeckung klein

Armatur / Aufnahmeteil

Leitblech

Armatur / Reflektorplatte

Leitblech

Schrauben, Bleche

Schrauben, Bleche

Temperaturfühler

Brandlast [MJ]

Verpackung
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EPD - Type II
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Bemerkung

8_000_079_744_A_de 30.10.2014

Das Gerät ist halogenfrei mit Ausnahme von:
Kabelteile (ETFE Aderisolation);  Dämpfungskörper der Ultraschallwandler (FKM); Leiterplatte (TBBA)

Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) und 
darf nicht als Haushaltmüll entsorgt werden. Das Gerät ist über die dazu vorgesehenen Kanäle zu entsorgen. Die örtliche 
und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Entsorgung

Wenn Sie weitere Auskünfte zu Umweltaspekten und zur Entsorgung im Speziellen wünschen, so wenden Sie sich bitte an unsere lokale Siemens-Vertretung.

Haftungsausschluss: Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken!

Siemens Schweiz AG schliesst, soweit gesetzlich zulässig,  jegliche Haftung für Folgen aus, welche auf Grund der obigen Informationen entstehen können. 

Diese Produkt-Umweltdeklaration stellt keine Garantie für die Beschafffenheit des Produktes oder dafür, dass das Produkt für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Eigenschaft 
behält, dar.

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Das Gerät enthälte keine Stoffe in Konzentrationen und Anwendungen, die durch die EU-RoHS-Richtlinie verboten sind. 

Nach unserm Kenntnisstand und den Informationen unserer Lieferanten enthält das Gerät und seine Verpackung keine Stoffe der Kandidatenliste gemäss 
Artikel 59 (1.10) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) über 0,1 
Massenprozent.

(Stand gemäss Erstellungsdatum dieses Dokuments.)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
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